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L Moderni, flexibilni, efektivni a usporneé




JSME CONTEG

L Pfedni vyrobce reseni pro IT,
datova centra a prumysl

Nase ryze c¢eskéd vyrobni spole¢nost byla zaloZzena v roce 1898. Dnes patifime mezi predni vyrobce komplexnich reseni v ob-
lasti datovych center, telekomunikaci a primyslu. Disponujeme globé&lnim obchodnim a technickgm zézemim, nage vyrobni
z&vody jsou vybaveny nejnoveéjsimi technologiemi.

Nedilnou souc¢ésti komplexnich Fegeni pro datové centra jsou i chladici jednotky z portfolia cileného chlazeni. V nasi na-
bidce naleznete jak vzduchové a kapalinové (Direct-To-Chip) chladici jednotky pro IT - uvnitf rozvadéce, mezi-rozvadecove,
nad-rozvadécové a sélove; tak i véechny typy jednotlivych chladicich jednotek pro primyslové a venkovni feseni - stresni,
nasténné i bocni. Dale véam mUzeme nabidnout ventila¢ni jednotky a dalsi produkty pro smérovani toku vzduchu, jejichz uziti
je predpokladem efektivniho chlazeniinstalované techniky.

N KOMPLETN{ PORTFOLIO N KVALITNi PROVEDENI
Chladicijednotky pro IT, Nejnovejsi technologie a komponenty,
pramyslivenkovniresent ekologické chladiva

N VARIABILITA VYUZITI N RESEN{ NA MIRU
Vzduchoveé a kapalinové (Direct-To-Chip) Prizplsobime reseni vasim pozadavkim
chladicijednotky pro véechny druhy pouziti: a potfebém

uvnitf rozvadeéce, mezi-rozvadecove, nad-rozva-
décove a sélové; stfesni, nasténné i bocni

Ny ENERGETICKY
USPORNA RESENI

Unikatniinovace

s nizkymi provoznimi néklady

L Prodlouzena 5leta zaruka
na chladici jednotky CONTEG



CoolDoor

Rozvadécoveé chladici jednotky CoolDoor jsou kompaktni,
ale vgkonné moduly pro zadni dvefe. Poskytuji chladici
vykon az 85 kW a vynikaji schopnosti vyuzivat vysokou
teplotu vratneé vody, coz umoznuje efektivnejsi vyuziti
volného chlazeni a snizuje provozni naklady.

Udrzba je jednoducha diky ventilatoriim EC s moznosti
vymeny za provozu bez pouziti narfadi a redundanci N+1,

dudlnim napajecim zdrojum s automatickym prepojenim
a integrovaneé detekci uniku.

L Hlavni vghody

Chladicivgkon: az 85 kW (privod vody 20 °C a dodévka vzduchu 24 °C)
Dostupneé sifky: 600 mm, 800 mm; vysky: 42U, 47U, 52U

Vysoce uc¢inny, unikadtneé navrzeny vymenik tepla

Duélni napéjeni se zabudovanym ATS

Montéz ventilatorl a ridiciho systému bez pouziti naradi

EC ventiladtory s moznosti vgmeény za provozu s redundanci N+1
Standardni detektor Uniku, ktery automaticky uzavre privod vody

za Ucelem ochrany serveru

Flexibilni hadice izolované od IT vybaveni

Servisovatelnost fidiciho systému pri zavienych dverich

CoolD2C
(Direct-to-Chip
Liquid Cooling])

Kapalinové chladici jednotky CoolD2C (Direct-to-Chip),
urcené k instalaci uvnitf rozvadeécu, poskytuji az 100 kW
chladiciho vgkonu a spolehlivé zvladaji odvadet teplo

u nejnarocneéjsich vypocetnich zarizeni s vysokou
hustotou tepelného vykonu.

Nabizime dvé flexibilni feseni, kteréa se bezproblémoveé
integruji do stavajicich vodnich okruht a systému
odvadeéni tepla:
CoolD2C S - jednoféazoveé, vodou chlazené reseni;
CoolD2C T - dvoufazove, s dielektrickgm chladivem.

Nase portfolio zahrnuje kompletni systémy s inteligent-
nimi rozvody chladiva (iCDU), rozdélovaci a veskerym
potfebnym prislusenstvim.

Chladici vgkon: az 100 kW (4 °C ATD)

AZ 1,5 kW na soket u dvoufdzoveho systemu

iCDU s 4,3" dotykovym displejem a podporou vice komunikacnich protokolt
Vestavénd odolnost s N+1 redundantnimi ¢cerpadly a N+N napéjecimi zdroji



CoolTeg

Mezi-rozvadeécove chladici jednotky CoolTeg jsou specialné navrzeny pro snadnou integraci
mezi IT rozvadéce. S raznymi principy chlazeni, velikostmi a kapacitami - predstavuji nasi
produktovou rfadu pro efektivni cilené chlazeni, od serveroven az po velkd datova centra.

L Hlavni vghody

+/ Vysoky chladici vgkon

+/ Kdistribucivzduchu neni potfebna

dvojité podlaha

Snadné rozsifitelnost datového centra
Dodéavé studeny vzduch pfimo pred servery

LKL

Velminizké spotrfeba energie diky

EC ventilatordm a ridicimu softwaru

Maléd zabrana podlahové plocha

Uzivatelsky privetivg a moderni Fidici systém
Flexibilita prostorového usporadéani
Dokonalad kompatibilita s IT rozvadeci CONTEG
Siroké nabidka prislugenstvi

LCLLKLK KL

Vhodne pro

Uzavieneé haorké ulicky
Uzavreneé studené ulicky
Otevrené ulicky

LCLLKLK

Mini datové centra

CoolTeg CW

Navrzena pro napojeni do systému se studenou vodou.

L Hlavni vghody

+/ Chladicivykon: az 81 kW

v/ Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu

+/ Free-cooling systém volného chlazeni setfi zna¢nou ¢ast energie

+/ Variabilni teplota vody behem roku. Prizptisobenim teploty vody podle okolni teploty
vzduchu lze dosahnout velké Uspory energie.

Moznost vgbéru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v zavislosti na pozadavcich

<L

Provozniteplota vody mezi +6 a +30 °C

CoolTeg DX

Pracuje na principu pfimého vyparu. Chladivo cirkuluje
mezi vnitfni a venkovni jednotkou (osazenou kompresaorem).

L Hlavni vghody

+/ Chladicivgkon: az 26 kW

+/ Udrzuje datové centrum bez vody

v/ Nezévisly systém vnitinich a venkovnich jednotek
zajistuje redundanci na Urovni systému

Snadné instalace a dodatecné rozsifeni chladiciho vgkonu
Chladivo R410A

Plynulé rizeni chladiciho vgkonu

ARSI




CoolTeg XC

Zalozena na principu pfimeho vyparu. Kompresor je integrovan
do vnitfni jednotky, které je pripojena ke svému vneéjsimu kondenzatoru.

L Hlavni vghody

Chladici vykon: az 44 kW

Rozsah provoznich teplot od -40 do +55°C

Vynikajici energeticka uc¢innost a plynulé fizeni chladiciho vgkonu
V datovém centru neni tfeba vodni potrubf

Kompresor je bezpec¢né& umistén uvniti datového centra
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Chladivo R410A

CoolTeg DF

Pracuje na zakladeé inovativniho principu dvoukapalinového chlazeni
kombinujiciho vodni a kompresoroveé chlazeni.

L Hlavni vghody

Chladicivykon: az 24,5 kW

Integrovany free-cooling

0 sifce pouhych 40 cm

Nejuc¢innejsi dvoukapalinovy vgmenik ve sveé kategorii

Nizké provozni néklady
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Redundance vjednom systému

CoolTop

Nad-rozvadécove chladici jednotky CoolTop jsou specialné navrzeny pro snadnou instalaci nad
IT rozvadéce a jsou vhodné pro efektivni cilené chlazeni serveroven a velkych datovych center.

Setii hodné podlahové plochy
Extrémneé nizkd spotifeba energie diky velkému vymeniku tepla
a axialnim EC ventiladtorum; regulétor s komunikaci ModBus

CoolTop CW

Navrzeno pro pfipojeni do systému se studenou vodou

Chladici vykon: az 49 kW
Plynula regulace vykonu od 0 do 100 %
Neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu

CoolTop DX

Vnitfni jednotka je pomoci chladivoveho potrubi

pripojena k venkovnim kondenzacnim jednotkam.

Chladici vgkon: az 52 kW
Regulace chladiciho vykonu od 30 do 100 % (pokud bude CoolTop DX pripojen ke CoolOut - pak regulace od 11 %)
Z&dna voda v datovém centru, dvouokruhovy chladivovy vgménik




Mini datove centrum: CoolTeg

Kompaktni modul, ktery kombinuje mezi-rozvadécove chladici jednotky CoolTeg a stojanoveé
rozvadéce PREMIUM Server RF1. Prosklené nebo celokovové dvere rozvadeécu vytvari uzavieny
prostor pro cirkulaci vzduchu mezi servery a chladici jednotkou. Systém je univerzalni, v mo-
dulu lze kombinovat libovolny pocet rozvadecu a chladicich jednotek CoolTeg.

Systém lze doplnit o Fadu bezpecnostnich prvkud, jako je nezavisly monitorovaci systéem
RAMOS vcetné senzord, nouzovy oteviraci systém EQS, hasici systém LES-RACK a dalsi.

Chladici vykon: az 35 kW na rozvadéec

Snadno skalovatelne,

neni potfeba dvojité podlahy 3 : = T P Em T
Vysoce energeticky efektivni chladici ; :
jednotky dostupné v variantach

CW, DX, XC a DF

Nosnost rozvadécdu [m] [m] O

PREMIUM Server RF1 - 2 000 kg

Malé a stredni serverovny

Datoveé saly se zonami s individualnimi
provoznimi parametry

42U aZ 52U rozvadéce; 600 nebo

800 mm Siroke, 1200 mm hlubokeé

Micro datove centrum: CoolSeven

Idealni freseni pro stojanove 19" rozvadéce s nizsi tepelnou zateézi.
Zalozeno na déleném systému slozeném z 7U vysokeé rozvadécoveé
chladici jednotky CoolSeven a venkovni kondenzacni jednotky CoolOut.

L Hlavni vghody

+/ Chladicivgkon: az 8 kW

+/ CoolOut jednotka typu pfimé expanze poskytuje presné chlazeni
rozvadecu s hladkym rizenim kapacity podle teploty vzduchu
Kompatibilni se véemi 18" IT rozvadéci; muze fungovat bez filtrd
Teplo je odvedeno primo ven (veetne varianty

venkovnijednotky pro velminizké okolni teploty)

Schopnost monitorovéni/komunikace (napf. CONTEG Pro Server)
Individualni fizeni chlazeni na Urovnirozvadéce

EC ventilatory s velmi nizkou spotfebou

Siroky vybér prislusenstvi

CLLKLK KL

Funkce nouzového otevirani dveri

pfiprekroc¢eni nastavené teploty

Vhodne pro

IT rozvadéce nebo Micro datova centra
Kancelarske prostory, pragneé prostredi

LKL

Rozvadece s nedostatecnym
nebo zadnym chlazenim




CoolOut

Venkovni kondenzacni jednotky CoolOut jsou specialné navrzeny pro odvod tepla z datovych
center a dokonale spolupracuji se vSemi chladicimi jednotkami CONTEG DX. Jednotky spliuji
nejpfisneéjsi poZzadavky na presnost, stabilitu a Zivotnost, které jsou pro datova centra klicové.

L Hlavni vyhody

Pokrocila komunikace a fizeni chlazeni na zékladé pokynt z datového centra

v
v

Velmi nizkd spotreba diky kvalitnim EC ventildtorim a aktivnimu Fizenf

kondenzacniho tlaku

Invertorove rizeny BLDC kompresor

Siroky rozsah chladiciho vkonu od 11 % vyse

K dispozicijsou verze pro extrémni okolni teploty

Schopnost komunikovat s monitorovacim systémem, monitorovat a ridit

provozni parametry prostfednictvim vnitfni jednotky

Jednoduché instalace a provoz

Moznost vzdéleného servisu, po pripojeni servisniho displeje PGDx

Lineérni elektronicky expanzni ventil

Robustnirédm a kryt vyrobené z vysoce kvalitnich materiall odolnych proti korozi

CoolRAC

Rada vnitFnich séalovych chladicich jednotek s chladicimi
vykony od 22 do 104 kW a s tfemi ruznymi technologiemi
chlazeni. Variabilni moznost instalace ventilatoroveho
modulu s vystupem vzduchu nad podlahu, do zdvojené o
podlahy nebo na vzduchotechnicke potrubi. Jednotky

lze vybavit ruzngm prislusenstvim a jednim nebo dvéma

vukonnygmi EC ventilatory pro zvyseni redundance.

CoolRAC CW

Navrzeno pro pripojeni do systému se studenou vodou.

v Ruzné typy chladicich zafizeni - chillert - spliiuji vSechny pozadavky
v Moznost nepiimého free-coolingu Setfi znac¢né mnoZstvi energie
v/ Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu

CoolRAC XC

Zalozeno na principu kompresoroveho chlazeni a pfimého vyparu. Kompresor je integrovan do
vnitfni jednotky, ktera je pripojena ke svému vneéjsimu kondenzatoru.

v Rozsah provoznich teplot od -40 az do +55 °C
v Regulace chladiciho vykonu od 17 do 100 %

CoolRAC DF

Zalozeno na inovativnim principu dvou-kapalinového chlazeni kombinujiciho vodni
a kompresoroveé chlazeni.
v/ Nepfimy free-cooling integrovany ve vnitfni jednotce, pfipojitelné k jedné nebo vice venkovnim suchym chladi¢um

v/ Vnitini jednotka automaticky pfepind mezi kompresorovym, smisengm a vodnim rezimem podle teplot vné a uvnitf
datového centra tak, aby minimalizovala energetickou nadro¢nost systému
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