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N TECHNICKY LIST

CoolDoor

Rozvadecove chladici jednotky
(kompaktni moduly pro zadni dvere)
navrzene pro napojeni do systemu

se studenou vodou

CONTEG
Stétkova 18, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 565 300 362, info@conteg.cz

www.conteg.cz



VODOU CHLAZENA CHLADICI JEDNOTKA

COOLDOOR

CoolDoor
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~ Rozvadécoveé chladici jednotky CoolDoor jsou kompaktni, ale vgykonné moduly pro zadni
dvere. Poskytuji chladici vgkon az 85 kW a vynikaji schopnosti vyuzivat vysokou teplotu
vratnévaody, coZz umozniuje efektivnéjsivyuzitivolného chlazenia snizuje provozninéklady.
Udrzbajejednoducha diky ventilatortim EC s moznostivymény za provozu bez pouziti naradf
a redundanci N+1, dualnim napajecim zdrojum s automatickgym prepojenim a integrované

detekci uniku.

L Hlavni vghody

+/ Chladicivgkon: az 85 kW (pfivod vody 20 °C a dodévka vzduchu 24 °C)

v/ Dostupné sifky: 800 mm, 800 mm; vysky: 42U, 47U, 52U

v/ Vysoce uc¢inny, unikdtne navrzeny vymenik tepla

v/ Duélninapéjeni se zabudovanym ATS

+/ Montéz ventilatoru a ridiciho systému bez pouziti naradi

+/ ECventildtory s moznostivymeény za provozu s redundanci N+1

+/ Standardni detektor Uniku, ktery automaticky uzavfe pfivod vody za tcelem

ochrany serverd

v/ Flexibilni hadice izolované od IT vybaveni

v/ Servisovatelnost fidiciho systému pfizaviengch dverich

BARVA: ~ RAL 9005 RAL 7035

CoolDoor

Celkovy chladicivgkon' kw 60 85
ROZMERY
V(ska 2 mm 2050 2330
Sitka mm 600 800 600 800
Hloubka mm 380
VYKON VENTILATORU Rychlost  25% 50% 75%  100%  25% 50% 75%  100%
Pratok vzduchu m3/h 2125 4250 B374 8500 2550 5100 7650 18200
Nominaln{ pikon w 39 150 an 844 47 780 496 1013
Celkovy hluk ventilatord dB 62 72 79 85 63 73 80 86
ZAKLADNI UDAJE
Pocet ventilator 5 6
Maximalni pfikon W 844 1013
Napajeni V/f[Hz 230/1/50-60
Sucha hmotnost kg 152 156 170 186
Mokré hmotnost kg 165 169 185 204

Zamukac! sustém 3bodové zamykani a manualniklic.

Y Y Volitelné: kombinovany zadmek a inteligentni zadmek, cylindricky zémek.
Inteligence Automatické ovladéniventilatoru a ventilu na zékladé skutecné spotreby.
Rozsah provoznich teplot “C 5-50

Maximéalni provozni

nadmorska vyska m 20Ee

Stuper znecisténi 2

Komunikaéni protokol Standard: Modbus TCP. Volitelné&: BACnet.
PRIPOJENI POTRUBI

Horni/Spodni 25 mm (1")s BSP nebo NPT.

PRISLUSENSTVI

Teplotni senzory, ohebna hadice (pfivod a zpétny tok),

SiEmeEEn§ EEmE 2cestny ventil + pohon, senzor Uniku, napajeci kabel (A&B), bednoveé baleni.

Snimac teploty vstupni a vystupni kapaliny, snimac¢ pratoku,

Volitelné PR B =
snimac tlaku na zpétné strané.

"Podminky pro jmenovity vykon: teplota pfivodnivody 20 °C, teplota zpétné teplé vody 30 °C
ateplota privodniho vzduchu 24 °C

?Pro skfiné o vsce 47U a 52U musi byt dodény nezbytné vyplriove panely.





